FLEXIBLE PLUS PERFORMANTE

POUR UNE ALIMENTATION

‘ BROCHURE DE PRODUIT

dtarline.

i i
= Hi
nmmmwmummm T W

i
siiieiiiis

Hie

=

i
e







Un acteur majeur de la
distribution electrique.

Starline s'appuie sur 90 ans d’innovation pour fournir des solutions
électriques sires et flexibles a différentes industries, entreprises et
institutions. Concus pour étre simples, polyvalents, rapides et économiques,
nos produits sont uniques car ils se connectent instantanément a n'importe
quel endroit. De plus, ils réduisent considérablement les arréts d'exploitation
ainsi que les colts d'extension et d'aménagement des nouveaux locaux, tout
en assurant une distribution électrique a la fois souple et personnalisable.
Starline excelle a collaborer avec des ingénieurs en conception pour fournir
des solutions destinées a n'importe quelle application et a n'importe quel
secteur d'activité.

Les produits Starline Track Busway, Starline Plug-In Raceway et Starline
Critical Power Monitor d’'Starline sont des références en matiéere de
distribution électrique pour les environnements stratégiques : centres

de données, universités, laboratoires de recherche, industries et grande
distribution. Grace aux économies de temps, d'argent et de main-d’ceuvre
réalisées avec nos solutions, nous sommes devenus le fournisseur de choix
des entreprises qui plébiscitent les produits Starline.




STARLINE
TRACK BUSWAY




Distribution electrique
Sans limites

Nous avons concu un systeme révolutionnaire

capable d'alimenter en électricité n'importe quel
environnement stratégique (industrie, distribution

ou laboratoire de recherche). Avec Starline Track
Busway, la simplicité de linstallation se traduit par des
extensions et des ajouts plus rapides, ainsi que par un
co(it de possession moindre. Notre systeme de barre
souple et évolutive vous permet de repositionner les
prises comme bon vous semble et a tout moment, sans
avoir a couper l'alimentation.

La fiabilité de ce systéeme réside dans son mode
exclusif de connexion des unités de raccordement.

Il suffit d'insérer la téte a l'endroit souhaité dans la
barre et de la tourner a 90 degrés pour obtenir un
raccordement fiable, qui évite les coupures de courant
par surchauffe ou débranchement.
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CARACTERISTIQUES

Réduction des colts de construction
e Economies de main-d ceuvre abaissant

le co(t d’installation

e Suppression des modifications
colteuses et des frais d'intervention
d’électriciens

Installation plus rapide
e Batiments opérationnels plus
rapidement

e Ajout, retrait et repositionnement faciles
et rapides des prises, sans coupure
d'alimentation

Flexibilité et évolutivité
e Aucune maintenance requise

e Extension et modification plus rapides et
moins onéreuses

Respect de U'environnement
e Moins de matériels d'installation

e Barre et prises réutilisables et
repositionnables

Plus de choix
e | ongueurs, tailles et configurations
évolutives et personnalisables en
fonction de vos besoins spécifiques
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APPLICATIONS

@ Centres de données
De par leur nature intrinseque, les
installations stratégiques ne peuvent
se permettre aucun arrét d’exploitation
pendant les travaux d'extension. Voila
pourquoi elles choisissent Starline pour
leurs besoins en distribution électrigue..

Distribution

Qu'il s'agisse d’ouvrir un nouveau
magasin ou de simplifier la distribution
électrique d'une enseigne déja en
place, Starline possede des années
d’expérience dans la mise en ceuvre
des circuits électriques dans un
environnement évolutif. Et Starline
permet de raccorder 'éclairage et
l'électricité dans le méme boitier.

@ Industrie

Les constructeurs automobiles, les
assembleurs de produits de haute
technologie et les sous-traitants ont
absolument besoin d'un systeme de
distribution électrique offrant une
haute densité de branchements et
capable de répondre aux besoins de
production de leurs clients.

51 Universités et laboratoires de

recherche

Flexibilité, adaptabilité, colt et
durabilité : voila quelques raisons

pour lesquelles les universités

et les laboratoires de recherche
privilégient Starline comme solution de
distribution électrique.
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Matériel de support

v

128mm

Jonction

250T5

Section droite

v

Boitier de jonction

Barres de jonction
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QOutil d’installation
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Unité d’alimentation

<& Unité de branchement

Starline Track Busway est

REF. SYSTEME A VOLTS (MAX) NEUTRE TERRE ISO TAILLE e
une solution simple,

100T3CF* 100 600/415 200 % oul 106 mm x 60 Mm | poivalente, rapide et
100T3C4 100 600/415 100 % NON 106 mm x 60 mm | économique, qui répond &
100T3CN 100 600/415 200% NON 106 mm x 60 mm | yos besoins en alimentation
100T3CG* 100 600/415 100% oul 106 mm x 60 mm é[ectr/que_ Et notre techno[og[e
225T3C4 225 600/415 100 % NON 106 mm x 60 mm de pointe exclusive permet de
250T5C4 250 600/415 100% NON 128 mmx 111 mm | brancher une gamme compléte
250T5CG 250 600/415 100% oul 128 mm x 111 mm | d'unités & la barre, 13 ol vous le
250T5CN 250 600/415 200% NON 128 mmx 111 mm | souhaitez.
250T5CF 250 600/415 200% oul 128 mm x 111 mm
400T5C4 400 600/415 100 % NON 128 mm x 147 mm
400T5CG 400 600/415 100% oul 128 mm x 147 mm :
400T5CN 400 600/415 200% NON | 128 mm x 147 mm C = Cuivre
4OOTSCF 400 600/415 200% oul 128 mm x 147 mm H = Hybride
630T5H4 630 600/415 100 % NON 128 mm x 163 mm 4 = 3 phases + neutre
630T5HG 630 600/415 100 % oul 128 mm x 163 mm N = 3 phases + 200 %
800T5C4 800 600/415 100 % NON 128 mm x 163 mm neutre
800T5CG 800 600/415 100 % oul 128 mm x 163 mm G = 3 phases + neutre +
800T5H4 800 600/415 100 % NON 128 mm x 163 mm conducteur de terre
800T5HG 800 600/415 100 % oul 128 mm x 163 mm i terne

1000T5H4 1000 600/415 100 % NON 220 mm x 129 mm .
1000T5HG 1000 600/415 100 % OUl 220 mm x 129 mm F =3 phases + 200 %
1250T5H4 1250 600/415 100 % NON | 220 mm x 129 mm neutre + conducteur de
1250T5HG 1250 600/415 100 % oul 220 mm x 129 mm terre interne

*Précisez la mention 600V




STARLINE

PLUG-IN RACEWAY




Un chemin de cables
de nouvelle generation
pour les besoins
d'aujourd’hui

Starline Plug-In Raceway est concu pour répondre aux besoins
évolutifs en communication de données et en distribution électrique
des hopitaux, des établissements d'enseignement, des industries,
des centres de données et des enseignes de distribution.

S'il ressemble a d'autres chemins de cables, Starline Plug-In
Raceway s’installe beaucoup plus rapidement que les produits
concurrents. De plus, il offre la possibilité unique d'ajouter ou
de repositionner les modules de branchement rapidement et
facilement, méme apres linstallation.

Pour ce faire, il suffit d’'enficher ces modules préassemblés, a
lemplacement souhaité, sur le fond de panier du chemin de cables.
Le raccordement électrique s'effectue automatiquement sans
coupure de l'alimentation.




CARACTERISTIQUES

Systeme sécurisé permettant d'ajouter des
modules de branchement, sans coupure
d'alimentation

Colts d'installation faibles grace a son
chemin de cables breveté pour bus précéblés

Ajout ou repositionnement de modules de
branchement facilement et rapidement
n'importe ol sur le chemin de cables

Modules de branchement monophasés ou
triphasés, avec ou sans disjoncteur (jusqu’a
30 A

Plusieurs unités d'alimentation, coudes et
options de comptage disponibles

Couleurs et finitions personnalisées

Canal de communication disponible pour les
applications audio/vidéo/données

APPLICATIONS

Science et Technologie

Idéalement adapté pour les hopitaux,
les pharmacies et les activités de
recherche et développement. Chemin
de cables souple et fiable, concu pour
optimiser lefficacité des opérations

Enseignement

Utilisation dans les salles de classe,
les laboratoires de recherche, les
établissements scientifiques et

les locaux d'ingénierie de nouvelle
génération.

Centres de données

Pour les armoires de serveurs a haute
densité, les environnements équipés
de différents types de prises et la
flexibilité future.

Industrial

Solution efficace et économique pour
alimenter et étendre rapidement les
installations

Commerce

Solution idéale pour les
environnements dynamiques de la
distribution grace a des modules
faciles a installer, sans intervention
d’un électricien pour le raccordement.




POWER ONLY

<— Embout

Coude vertical

Le systeme Starline Plug-In Raceway Power Only apporte des possibilités flexibles
et modulaires d’'alimentation pour les surfaces. Ampérage de 20 ou 63 A par phase

et tensions jusqu’a 415 V. Déplacez ou ajoutez des modules enfichables a tout
moment - sans couper l'alimentation.

Coude interne

Protection
Unités

Coude externe d’alimentation

POWER AND DATA

~==<¢ Embout

Le systeme Starline Plug-In Raceway Power and Data assure lalimentation des
équipements et dispose d’une cavité supplémentaire pour passer les cables de

données et les fibres. Les capots personnalisés permettent d'accélérer et de
faciliter les installations.

Coude interne

Protection des données (avec découpe)

Coude vertical

Coude externe

Module enfichable 4
Unités d’alimentation et de données

GAMME CABINET BUSWAY . .
Cabinet Busway est un systeme

préassemblé, idéal pour les armoires

‘ de serveurs et les applications d’atelier

Systeme Cabinet Busway @ g industriel. Grace aux composants Plug-

‘ ? - In Raceway, la solution est idéale pour
/3" ' ) les applications caractérisées par une
= Module enfichable forte densité de puissance, des prises

Cordon de branchement hétérogenes et la nécessité d'une flexibilité

future.

MODULES ENFICHABLES

Les modules enfichables sont universels
pour lensemble des systemes Plug-In
Raceway cités. Il est possible de déplacer ou
d'ajouter des modules a ces systemes, mais
| fA aussi de mélanger et d'associer les prises
' en les combinant pour créer la configuration

la plus efficace possible.




STARLINE
CRITICAL POWER MONITOR




Un suivi en temps réel
pour une efficacite
maximale

Face aux impératifs croissants du marché en termes d’efficacité
énergétique du marché, les systemes de suivi de la consommation
électrique sont plus importants que jamais. Starline Critical

Power Monitor (CPM] permet de surveiller, d'intégrer et de
visualiser facilement un ensemble complet d'informations sur la
consommation électrique.

Cette solution valorise les systemes de distribution électrique en
produisant les informations critiques nécessaires pour optimiser la
gestion et l'efficacité énergétique.




CARACTERISTIQUES

Fonctionnalité de comptage précis
Suivi des configurations a circuits multiples

Modeles de circuit de branchement et
d'alimentation terminale

Versions avec et sans écran d’affichage

Pages web standard completes pour
configurer facilement les attributs de
comptage et afficher les données

Communications série et Ethernet filaire
en standard, connectivité 802.11n Wi-Fi en
option

Possibilité d'utiliser les protocoles série et
Ethernet simultanément

Autres protocoles standard : Telnet, SNMP,
Modbus TCP/IP, BACnet TCP, http/https et
Modbus RTU

Disponible avec Ethernet en boucle de
chafnage

Concu pour offrir les fonctionnalités requises
de suivi de la consommation électrique d'un
site

Contréleur de température en option

APPLICATIONS

Centres de données

Starline CPM fournit des informations
directement exploitables sur la
consommation d'électricité des
environnements stratégiques.

Industrie

Grace a ses configurations spécifiques,
Starline CPM permet la mise en place
de solutions de suivi personnalisées
pour optimiser la consommation
d'énergie.

Comptage divisionnaire
Aux installations nouvelles ou
modernisées, Starline CPM fournit des
fonctionnalités de comptage précis
pour différentes configurations et
puissances nominales de circuits.

PRODUITS

Track Busway CPM

Solution concue pour offrir les
fonctionnalités requises par les applications
a circuit de branchement et a alimentation
terminale.

Standalone CPM

Solution montable facilement sur les
tableaux et panneaux électriques a l'aide
d'une entrée amovible standard.




Starline Critical Power Monitor est étalonnée pour étre conforme aux normes ANSI de comptage de la consommation
électrique. Ses multiples interfaces de communication facilitent Uintégration des solutions BMS et DCIM. Partie intégrante
des unités d'alimentation et de branchement Starline, les moniteurs assurent un suivi fiable et transparent de la
distribution électrique.

MONITEUR DE TEMPERATURE CPM

Compatible avec les systemes Starline Track
Busway 225, 250, 400, 630, 800, 1000 et 1250
amperes

.

Elimine le besoin d'un scanner infrarouge
périodique.

Fournit des données de température de fin
d'alimentation en temps réel (4 cosses et
température interne de l'enceinte)

Données disponibles pour l'analyse de
l'utilisateur final via le site web

PARAMETRES MESURES ACCURACY

Tension L-N 0,5 % du relevé

Tension L-L 0,5 % du relevé

Courant 0,5 % du relevé

+/- Watts ANSI 12.20 Classe 0.5

+/- Wh ANSI 12.20 Classe 0.5

+/- VARs ANSI 12.20 Classe 0.5 :

VA ANSI 12.20 Classe 0.5 -

Facteur de puissance 1,0 % du relevé

Fréquence +/- 0,1 Hz

Tension d’alimentation L-N ° ° °

Tension d'alimentation L-L ° ° ° ° °
Courants de ligne d’alimentation* ° ° ° ° °
Demande de courant de ligne d’alimentation ° ° °
Watts de l'alimentation ° ° ° °
Demande de Watts de l'alimentation ° °

VAR +/- de lalimentation ° ° °

Demande VAR de l'alimentation ° °

VA de l'alimentation ° ° °

Demande VA de l'alimentation ° °
Watt-heure de l'alimentation ° ° °

Facteur de puissance de l'alimentation ° ° °

Courants de ligne des prises ° ° ° °
Demande de courant de ligne des prises ° ° °
Watts des prises ° ° °

VAR des prises ° °

VA des prises ° °

Watt-heure des prises ° °

Facteur de puissance +/- des prises ° °

Fréquence °

*.a mesure du courant neutre de lalimentation est facultative.




Starline est un leader dans le domaine de la distribution électrique depuis 1924.
Les fondateurs de l'entreprise sont a l'origine de nombreuses technologies dans
le secteur des équipements de distribution électrique. Aujourd’hui, cette tradition
familiale d'innovation continue d'ouvrir la voie a des systemes de distribution
d'énergie électrique plus sirs, plus novateurs et plus fiables. Visitez le site
StarlinePower.com pour découvrir vos solutions flexibles de distribution électrique.

Starline.
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